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文件名称：ISX系列UPS（安装督导及调试开通）申请单   编号：QM-DC-1-E           版本：C
ISX系统(安装督导及调试开通)申请单


收 件 人:APC-MGE_______办事处
传    真:010-64318887
日    期:___年___月___日

1. 最终用户资料:

用户名称:____________________________________________________________
地    址:____________________________________________________________

联 系 人:__________________               邮政编码:__________________

联系电话:__________________               传    真:__________________

2. 代理商资料:

代理商名称:__________________________________________________________

地      址:__________________________________________________________

联  系  人:__________________            邮政编码:___________________

联系电话:____________________            传    真:___________________


 ISX系列UPS调试开通前期配线准备核对表

                                    注 意 事 项 

· 该表是帮助用户确认ISX系统使用现场是否已具备必要的调试安装条件，为保证及时、顺利的完成调试安装工作，请用户务必认真核对并填写此表. APC-MGE现场服务工程师只有在得到用户的确认后才会被派往现场.

· 如果此表注明的前期准备工作在APC现场服务工程师到达时并没有真正就绪，APC-MGE将不能保证如期完成调试工作。因此而造成的延误和二次上门服务的费用需要由用户承担.

· 请将此表在预定调试之日(5x8工作时间)前2个工作日内传真至APC-MGE公司.未能在此时间内通知APC-MGE的安装申请，APC-MGE将不能保证安装的如期进行。

· 以下各项条款如有疑问，请参阅安装手册或欢迎致电APC-MGE技术支持中心询问。
1． ISX系统配置
APC-MGE公司 ISX产品配置方案号: _________________________
注：(对于Type A产品请填写配置方案订货号，对于Type B产品请填写Solution#)
ISX系统UPS产品型号：___________________________________
UPS序列号序列号:    ____________________________________
电力分配单元(PDU)产品型号：___________________________
电力分配单元(PDU)序列号：___________________________
    其中含功率模块 __________个，   电池模块_____________个

外部电池柜_________个，   电池模块_____________个
ISX系统附件：_______________________________________________________________

         ___________________________________________________________________
2． UPS及PDU环境情况

1. 是否收到APC发送的所有设备并包装完好?


YES□

NO□*
2. 设备机房的温度是否可调并且干燥?



YES□

NO□*
3. 设备机房地面是否清洁？




YES□

NO□*
4. 安装位置是否符合承重要求？




YES□

NO□*
5. 是否有足够的空间进行设备的安装/维护                    YES□

NO□*

3. UPS和PDU配电环境

1． 输入/输出电缆是否从电力分配柜(PDU)顶部进线             YES□

NO□

2． 输入/输出电缆是否从电力分配柜(PDU)底部进线             YES□

NO□

3． 是否已经完成PDU输入/输出电缆的敷设？                   YES□

NO□*

4． 输入电缆是______MM2,输出电缆是______MM2
输入零线是______MM2,输出零线是______MM2
输入地线是______MM2,输出地线是______MM2
    5．交流输入开关规格：A相_______（A）; B相_______（A）; C相_______（A）

6．是否进行EPO的电路连接                                  YES□

NO□

    7．如果是，EPO的连线及外接干接点或EPO开关是否已经准备好   YES□

NO□
4. APC-MGE公司ANC电池柜情况：
1. APC公司ANC的电池柜的型号___________，数量___________。

2. APC公司的电池柜开关型号____________，容量___________。
3. 电池柜与主机的距离_____M，电池开关到UPS的线径______ MM2
电池内部连接线径_______ MM2
4. 电池的品牌________，型号__________,数量_________。

其它：______________________________________________________________________
5. 发电机

是否使用了发电机?

    


        YES□

NO□


如果使用了发电机

   发电机的型号是:__________    
容量:____________


额定频率:________________HZ

频率精度:________


额定电压:________________VAC
电压精度:________


品牌名称:________________

使用时间:________
6. 最终检查：

    1．在要求调试日期内是否能提供调试所需市电电源? 
YES□

NO□*

    2．在要求调试日期内是否能提供调试所需负载?

YES□

NO□*

（备注：如果在用户要求的调试日内没有负载,APC-MGE现场服务工程师将只做空载调试.）

如果有任何否定的答案后面跟有“*”号,请立即与APC-MGE公司联系.

六．现场服务：

在用户要求的调试日内，APC-MGE现场服务工程师到达现场后，在进行安装督导调试开通前将严格参照此传真进行现场检查。若发现现场条件与技术要求不符，工程师有权拒绝进行安装督导调试开通。若用户能够在24小时内准备完毕，则APC-MGE工程师将等候，并于准备工作结束后开始安装督导调试开通。若用户不能在24小时内完成准备工作，APC-MGE工程师将与用户商定再次上门服务时间，再次上门服务费用需要由用户承担。

七．确认：

我们已仔细阅读了相关说明并完成了上述准备工作,希望于下列日期安装:

请于:  ________年________月________日 安 装.


    代理商负责人签字:_____________________        日期:______年______月______日

最终用户负责人签字:___________________        日期:______年______月______日

























































注: 为保证您能够得到准确、顺利、及时的服务请您认真准确地填写.


填写方法:1)在线上填上相应信息. 		2)在□中打勾选择.


请用户仔细阅读保修服务条例部分.


用户按照ISX系统安装责任划分部分内容,完成需要准备工作.


如有疑问,请致电APC-MGE公司北京代表处.





800电话支持热线: 800--810-0160 /010-64318899                          
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