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Unidad Back-UPS 550 VA de
APC, AVR, 230 V, Argentina
BX550CI-AR

 Discontinuado el: 6 feb 2024

Descripción General
Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal
Tensión De Entrada Principal 230 V

Tensión De Salida Principal 230 V

Potencia Nominal En W 330 W

Potencia Nominal En Va 550 VA

Tipo De Conexión De Entrada Australia/China

Output Connection Type 3 Australian

Longitud De Cable 1,22 m

Número De Cables 1

Tipo De Batería Batería de ácido sólido

Equipo Proporcionado Manual de usuario
Tarjeta de garantía

Baterías y autonomía
Tiempo De Ejecución View Runtime Graph 

Eficiencia View Efficiency Graph 

Baterías Pre-Instaladas 0

Ranuras Libres Para Baterías 0

Tiempo Típico De Recarga 10 h

Cantidad De Cartuchos De
Batería De Recambio

1

Potencia De Carga De La Batería
(Vatios)

8 W nominal

Entrada De Batería En Vah 78 VAh modo de ejecución (inactivo)

Vida De La Batería 2…5 año(s)

Duración Prolongable 0

General
Subfamilia De La Web Del
Producto

Entry level

Número De Ranuras Sin Módulo
De Potencia

0

Ficha técnica del producto
Especificaciones

26 abr 2024 1

D
es

ca
rg

o 
de

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
: E

st
a 

do
cu

m
en

ta
ci

ón
 n

o 
ha

 s
id

o 
di

se
ña

da
 c

om
o 

re
em

pl
az

o,
 n

i s
e 

de
be

 u
til

iz
ar

 p
ar

a 
de

te
rm

in
ar

 la
 id

on
ei

da
d 

o 
la

 c
on

fia
bi

lid
ad

 d
e 

es
to

s 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
e 

us
ua

rio
s

https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-runtime-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/
https://www.apc.com/ar/es/products-efficiency-graph/BX550CI-AR/unidad-backups-550-va-de-apc-avr-230-v-argentina/


Número De Ranuras Llenas De
Módulo De Potencia

0

Redundante No

Físico
Color Negro

Altura 18,55 cm

Ancho 11,5 cm

Profundidad 21,8 cm

Peso Del Producto 4,95 kg

Preferencia De Montaje No preference

Tipo De Montaje No se puede montar en rack

Dos Postes Montables 0

Usb Compatible No

Entrada
Frecuencia Asignada De Empleo 45...65 Hz

Plug Standard ((*)) Australia/China

Salida
Máxima Potencia Configurable
(Vatios)

330 W

Frecuencia De Salida
(Sincronizada A Red Eléctrica
Principal)

50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Topología De reserva

Wave Type Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

Máxima Potencia Configurable En
Va

550 VA

Tiempo De Transferencia Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad
Certificaciones De Producto Iram

Normas EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…40 °C

Humedad Relativa 0…95 %

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...10000 pies

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-15…45 °C

Humedad Relativa De
Almacenamiento

0…95 %

Altitud De Almacenamiento 0,00…15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación De Energía De
Sobrecarga (Joules)

273 J

2 26 abr 2024



Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 25,35 cm

Paquete 1 Ancho 29,85 cm

Paquete 1 Longitud 19,6 cm

Paquete 1 Peso 5,5 kg

Scc14 00731304284833

Garantía contractual
Periodo De Garantía Reparación o reemplazo por 2 años
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con
el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las
reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos
circulares y de bajo nivel de CO2.

Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

Producto Eficiente En Materia
Energética

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental Perfil ambiental del producto

Perfil De Circularidad Información de fin de vida útil

Obtén más información sobre Green Premium 
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