

Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V mit 2
Batteriemodulen, Start-Up-Funktion
5X8
G35T20KH2B2S

 Eingestellt am: 05.07.2021

 Der Service wird eingestellt am: 18.10.2023

Übersicht
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 400 V 3 Phasen

Weitere Eingangsspannung 380 V
415 V

Hauptausgangsspannung 400 V3 Phasen

Weitere Ausgangsspannung 380 V
415 V

Bemessungsleistung In W 16000 W

Nennleistung In Va 20000 VA

Typ Des Ausgangssteckers Fest verdrahtet 4-adrig (3P + E) 1 
Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1

Anschlüsse - Klemmen 1 Schraubklemmen

Batterietyp Bleisäurebatterie

Geliefertes Zubehör Batteriemodule werden installiert geliefert
Schraubklammern nach unten
CD mit Software
Installationsanleitung
Netzwerkmanagement-Karte
Leistungsmodule werden installiert geliefert
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Inbetriebnahme-Service
Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit
Laufzeit View Runtime Graph 

Effizienz View Efficiency Graph 

Anzahl Der Gefüllten
Batterieschächte

2

Anzahl Der Freien
Batterieschächte

0

Aufladezeit Der Batterie 5 h

Zusätzliche Informationen Konfigurierbar für 380, 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung

Batteriespannung +/-192 V (geteilte Batterie bezogen auf den Nullleiter)

Batteriespannung Entladen +/-154 V

Max. Entladestrom 109,7 A

Produktdatenblatt
Spezifikationen
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Überlastungsbetrieb Der Batterie 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %

Leistung Batterieladegerät 995 W bewertet

Batterieleistung In Vah 4983 VAh Laufzeit

Batterielebensdauer 3…5 Jahr(e)

Kommentare Zum
Batteriediagramm

Geschätzte Autonomiezeiten auf Basis der Batteriehersteller-Spezifikationen unter
typischen Umgebungsbedingungen ohne Nenneingangsleistung und einer
Ausgangsleistung mit einem korrigierten Leistungsfaktor von 0,8.

Verlängerte Laufzeit 0

Allgemein
Anzahl Der Freien Steckplätze Für
Leistungsmodule

0

Anzahl Der Belegten Steckplätze
Des Leistungsmoduls

0

Redundant No

Abmessungen
Höhe 149 cm

Breite 35,2 cm

Tiefe 84,2 cm

Produktgewicht 402 kg

Montagepräferenz No preference

Usb-Kompatibel No

Eingang
Netzwerkfrequenz 40 - 70 Hz automatische Erfassung

Anzahl Der Eingangsanschlüsse 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E)

Eingangsspannungsgrenzen 340 - 460 V einstellbar 400 V
304 - 477 V

Max. Eingangsstrom 27 A

Max. Schaltstrom 35 A

Oberschwingungsverzerrung Am
Eingang

Weniger als 5 % bei Volllast

Eingangsschutztyp 3-poliger Leistungsschalter

Einschaltstrom 200 A Spitze

Leistungsfaktor Der Last 0,5 voreilend bis 0,5 nacheilend

Eingangsleistungsfaktor Bei
Volllast

0,98

Ausgang
Max. Konfigurierbare Leistung In
W

16000 W

Oberschwingungsverzerrung Weniger als 5 %

Ausgangsfrequenz 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation 
50 Hz +/-0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert

Scheitelfaktor Unbegrenzt

Wave Type Sinuswelle

Toleranz Der Ausgangsspannung +/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung

2 25.04.2024



Oberschwingungsverzerrung Am
Ausgang

< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load

Überlastbetrieb Des Ausgangs 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %

Bypass-Typ Integrierter Wartungsbypass
Integrierter statischer Bypass

Wirkungsgrad 94,9 % (im Batteriebetrieb)

Max. Konfigurierbare Leistung In
Va

20000 VA

Konformität
Produktzertifizierungen CE

Normen EN 50091-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3
ISO 14001
ISO 9001
VFI-SS-111

Umgebung
Umgebungstemperatur Bei
Betrieb

0…40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %

Betriebshöhe 0 - 3.333 ft

Umgebungstemperatur Bei
Lagerung

-15…45 °C

Relative Feuchtigkeit Bei
Lagerung

0…95 %

Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m

Geräuschpegel 51.3 dBA

Wärmeabgabe 2620 Btu/h

Schutzart (Ip) IP 51

Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 0

Vorinstalliertes Gerät Network management card 2 with environmental monitoring

Bedienfeld Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole

Notabschaltung Ja

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 164,3 cm

Vpe 1 Breite 106,2 cm

Vpe 1 Länge 65 cm

Vpe 1 Gewicht 432 kg

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 1 year repair or replace
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Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung
von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller
Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und
Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.

Eu-Rohs-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

Erfahren Sie mehr über Green Premium 

4 25.04.2024

https://www.apc.com/at/de/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/at/de/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/at/de/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/at/de/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/at/de/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/at/de/who-we-are/sustainability/green-premium/

	Produktdatenblatt

