

No disponible. Contacte a su
vendedor.

Unidad Back-UPS de APC, de 300
VA y 230 V, UPS
BK300MI

 Descatalogado el: 14 jun 2022

Descripción General
Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal
Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Potencia Nominal En W 180 W

Potencia Nominal En Va 300 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Output Connection Type 3 IEC 60320 C13 
1 IEC 60320 C13 pararrayos 
2 IEC Jumpers

Número De Unidad De Rack 0U

Número De Cables 1

Tipo De Batería Batería sellada de plomo

Baterías y autonomía
Tiempo De Ejecución View Runtime Graph 

Baterías Pre-Instaladas 0

Ranuras Libres Para Baterías 0

Tiempo Típico De Recarga 6 H

Cantidad De Cartuchos De
Batería De Recambio

1

Potencia De Carga De La Batería
(Vatios)

12 W nominal

Battery Power In Vah 72 VAh modo de ejecución (inactivo)

Duración Prolongable 0

Batería De Repuesto RBC2 

General
Number Of Power Module Free
Slots

0

Number Of Power Module Filled
Slots

0

Redundant No

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Físico
Color Beige

Altura 15,2 cm

Dimensiones De Anchura Máxima 8,6 cm

Dimensiones De Profundidad
Máxima

33,3 cm

Peso Neto 5,5 kg

Ubicación De Montaje Frontal

Mounting Preference No preference

Tipo De Montaje En cordón de luminaria

Two Post Mountable 0

Usb Compatible No

Entrada
Frecuencia Asignada De Empleo 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) interruptor manual

Barras De Separación 196...280 V

Salida
Máxima Potencia Configurable
(Vatios)

180 W

Topología De reserva

Maximum Configurable Power In
Va

300 VA

Tiempo De Transferencia Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms

Conformidad
Certificaciones De Producto C-Tick

CE
GOST
TÜV

Ambiental
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…40 °C

Humedad Relativa 0…95 %

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...10000 ft

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-15…45 °C

Humedad Relativa De
Almacenamiento

0…95 %

Altitud De Almacenamiento 0,00…15240,00 m

Nivel Acústico 40 dBA

Disipación Térmica Online 4 Btu/h

Comunicaciones y manejo
Ranuras Libres 0

Función De Alarma Indicador led de encendido de salida

Proteção contra surtos e filtragem
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Clasificación De Energía De
Sobrecarga (Joules)

300 J

Filtrado Filtración multipolar permanente de ruido: paso de tensión ante pico de voltage 0,7%
ieee: tiempo de reacción de bloqueo cero : acorde con ul 1449

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Scc14 10731304009686

Garantía contractual
Periodo De Garantía Reparación o reemplazo por 2 años
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