
UNIDAD PDU DE BYPASS PARA
MANTENIMIENTO DE APC, 230 V
10 AMP CON 6 IEC C13
SBP1500RMI

Descripción General
Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal
Voltaje De Entrada Principal 230 V

Tipo De Producto O Componente Soporte en forma de C

Voltaje De Salida Principal 230 V

Tipo De Conexión De Entrada IEC 60320 C14

Número De Unidad De Rack 2U

Longitud De Cable 1.98 m

Número De Cables 1

Equipo Suministrado Manual de usuario
Brackets para Rack-mount

Físico
Color Negro

Altura 8.9 cm

Ancho 43.2 cm

Profundidad 7.6 cm

Peso Del Producto 2 kg

Ubicación De Montaje Frontal

Preferencia De Montaje No preference

Tipo De Montaje Montado en rack

Entrada
Frecuencia Asignada De Empleo 50/60 Hz

Tensión De Entrada Aceptable 220…240 V

Corriente Máxima De Línea 10 A

Límites De Corriente De Entrada 10 A

Capacidad De Carga 1500 VA

Pasos De 18 Mm 0…1

Salida
Consumo Máximo De Corriente 10 A

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Número De Enchufes De Energía 6 IEC 60320 C13 
1 IEC Jumpers

Número De Salidas De Toma De
Alimentación

6

Tipo De Protección Interruptor Potencia

Longitud Del Cable 1.22 m

Eficacia 99 %

Conformidad
Certificaciones De Producto VDE

Normas EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…40 °C

Humedad Relativa 0…95 %

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...15000 pies

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-15…45 °C

Humedad Relativa De
Almacenamiento

0…95 %

Altitud De Almacenamiento 0.00…15240.00 m

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 15.1 cm

Paquete 1 Ancho 46.3 cm

Paquete 1 Longitud 29.5 cm

Paquete 1 Peso 3.5 kg

Tipo De Unidad De Paquete 2 PAL

Número De Unidades En El
Paquete 2

56

Paquete 2 Altura 113 cm

Paquete 2 Ancho 100 cm

Paquete 2 Longitud 120 cm

Paquete 2 Peso 195.608 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía Reparación o reemplazo por 2 años
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Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con
el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las
reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos
circulares y de bajo nivel de CO2.

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con
un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor
de basura.

Obtén más información sobre Green Premium 
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https://www.apc.com/pe/es/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/pe/es/who-we-are/sustainability/green-premium/
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_ROHS_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_ROHS_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_REACH_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_REACH_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_REACH_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_REACH_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_REACH_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_REACH_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_ROHS_CHINA_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_ROHS_CHINA_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SBP1500RMI_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=SBP1500RMI_ROHS_CHINA_DECLARATION_PE_es-PE.pdf

	Ficha técnica del producto

