
 Descontinuado

Sala de Computadores com
Isolamento Acústico NetShelter
CX Mini num Armário de Caixa
AR4000MV

 Descontinuado a partir de: 13/09/2021

 Fim do serviço em: 09/11/2022

Visão geral
Apresentação O Netshelter CX Mini foi concebido especificamente para alojar uma instalação de TI

completa de um pequeno escritório composto por um ou dois servidores, hardware
de rede e dispositivos periféricos. Combina a redução do ruído extremo e a
capacidade térmica moderada, com fiabilidade excepcional e uma especificação
plug-and-play, tudo incluído. Concebido para aceitar os servidores de factor de
forma da torre, o Mini CX também pode ser convertido para aceitar os servidores de
factor de forma em bastidor utilizando um kit de conversão de montagem em
bastidor de 12U (AR4000MV12U). O bastidor EIA resultante é de 600 mm/23,6
polegadas de profundidade.

Prazo De Entrega Normalmente em stock

Principal
Tipo De Produto Ou Componente Rack enclosure

Main Input Voltage 100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V

Input Connection Type NEMA 5-15P 
IEC 60320 C14

Número De Unidade De Bastidor 0U

Comprimento Do Cabo 0,61 m

Número De Cabos 8

Equipamento Fornecido Frisos com escova
Porta
Tecla(s)
Porta bloqueável
Rodízios tipo escritório
Ficha de alimentação com (3) e tomadas IEC
1 x Cabo de alimentação IEC para NEMA 5-15P
1 x IEC-C13 - Cabo de alimentação de entrada Shuko
2 x Ventoinhas
3 x IEC-C14 - NEMA 5-15R cabo de adaptador do equipamento
Painel traseiro bloqueável, amovível
Isolamento acústico
Desembalar folha

Físico
Altura 72 cm

Largura 69 cm

Profundidade 93 cm

Peso Líquido 75 kg

Folha de dados do produto
Especificações

19/04/2024 1

R
en

ún
ci

a 
de

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e:

 E
st

a 
do

cu
m

en
ta

çã
o 

nã
o 

pr
et

en
de

 s
ub

st
itu

ir 
ne

m
 d

ev
e 

se
r u

til
iz

ad
a 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 a
 a

de
qu

aç
ão

 o
u 

fia
bi

lid
ad

e 
de

st
es

 p
ro

du
to

s 
pa

ra
 a

pl
ic

aç
õe

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
o 

ut
iliz

ad
or



Cor Cinzento
Oak

Mounting Preference No preference

Modo De Montagem Not rack-mountable

Profundidade De Montagem
Máxima

70 cm

Carga Admissível Permanente 317,51 kg estático

Entrada
Frequência Da Rede 50/60 Hz

Conformidade
Certificações De Produtos Conformidade com TAA

Unidades de Embalagem
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 75 cm

Package 1 Width 74 cm

Package 1 Length 98 cm

Package 1 Weight 80 kg

Garantia contratual
Garantia 2 anos (defeito de fabrico)
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Sustentabilidade

A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de
produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete
conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais,
bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.

Take-back Transparência RoHS/REACh

Desempenho de recursos

Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar

Reach Sem Svhc

Sem Metais Pesados Tóxicos

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach Declaração REACh

Diretiva Rohs Da Ue Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

Declaração RoHS da EU

Divulgação Ambiental Perfil ambiental do produto

Saiba mais sobre o Green Premium 
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https://www.apc.com/pt/pt/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/pt/pt/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/pt/pt/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/pt/pt/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/pt/pt/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://www.apc.com/pt/pt/who-we-are/sustainability/green-premium/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AR4000MV_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_ROHS_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AR4000MV_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_ROHS_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AR4000MV_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_ROHS_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AR4000MV_REACH_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_REACH_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AR4000MV_REACH_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_REACH_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AR4000MV_REACH_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_REACH_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR4000MV_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_ROHS_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR4000MV_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_ROHS_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR4000MV_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AR4000MV_ROHS_DECLARATION_PT_pt-PT.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512008
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512008
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512008

	Folha de dados do produto

